
LK-4A-S10

Artikelnummer 64.1033- *

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-

Lamellenstecker.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem 4 mm

Bemessungsdaten 30 V, 19 A / 60 V, 19 A

Oberfläche Kontaktteil Au

Grundmaterial Kontaktteil CuZn

Standardfarbe(n) *

Leitungslängen 025; 050; 075; 100; 150; 200 cm

Leitungsisolation SIL

Leitungsquerschnitt 1,0 mm²

Messzubehör nach IEC EN 61010-031

Benutzerinformation I 096
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