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MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

装配说明 MA298
www.staubli.com/re-downloads.html  中文  装配信息  MA298

公、母电缆连接器分别为单独零件（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母电缆连接器

PV-KST4-EVO 2A/...

PV-KBT4-EVO 2A/...
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技术参数

连接器系统 Ø 4 mm
环境温度范围 -40°C ... +85°C (IEC/UL)
运输/存储温度范围 -30°C/+60°C
运输/存储相对湿度 < 70%
温度上限 115°C (IEC)
防护等级（已插合） IP65/IP68 (1 m, 1 h)
防护等级（未插合） IP2X
过电压类别 III
连接器接触电阻 < 0.2 mΩ
锁紧系统 嵌入式
等级 (IEC) II
连接系统 MULTILAM
连接类型 压接
警告 在负载下请勿断开
触头材质 铜、镀锡
绝缘材料 PA
阻燃等级 UL94-V0

耐氨性 
（TÜV Rheinland 认证，符合 2 PfG 1911/03.2011）

Q60139020-0001

TÜV-Rheinland 认证，符合 IEC 62852:2014 + 
Amd.1:2020

R 60127169

UL 认证部件，符合 UL 6703 标准  E343181
最高工作海拔高度 5000 m
温度等级符合 IEC TS 63126 2 级

拥有IEC、UL、JET和cTÜVus国际认证。完全
适用于DC 1500 V (IEC, JET)和DC 1500 V 
(UL)。自 2004 年以来，MULTILAM 专业技
术的品质和耐用性已经过数亿次考验。鉴于

其出色的抗紫外线和耐氨特性及具备高IP 
防护等级，该产品适用于各类气候条件。连接
器可现场安装或预装，允许使用标准压线钳。
与 MC4 系列连接器兼容。
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说明：
如需获取更多关于螺帽的信息，请参考装配说
明 MA298。

订
货

号

型
号

插
座

插
头

电
缆

外
径

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

认
证

A   
(mm)

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0310P0001 PV-KBT4-EVO 2A/2.5I x 4.7-6.4 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0311P0001 PV-KST4-EVO 2A/2.5I x 4.7-6.4 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0312P0001 PV-KBT4-EVO 2A/2.5X x 5.9-7.3 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0313P0001 PV-KST4-EVO 2A/2.5X x 5.9-7.3 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0314P0001 PV-KBT4-EVO 2A/2.5II x 6.4-8.4 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0315P0001 PV-KST4-EVO 2A/2.5II x 6.4-8.4 4
2.5 1500 39

x x
14 1500 30

32.0316P0001 PV-KBT4-EVO 2A/6I x 4.7-6.4 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0317P0001 PV-KST4-EVO 2A/6I x 4.7-6.4 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0318P0001 PV-KBT4-EVO 2A/6X x 5.9-7.3 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0319P0001 PV-KST4-EVO 2A/6X x 5.9-7.3 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

公、母电缆连接器分别为单独零件（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母电缆连接器
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订
货

号

型
号

插
座

插
头

电
缆

外
径

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

认
证

A   
(mm)

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0320P0001 PV-KBT4-EVO 2A/6II x 6.4-8.4 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0321P0001 PV-KST4-EVO 2A/6II x 6.4-8.4 5.8

4 1500 45

x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0322P0001 PV-KBT4-EVO 2A/10X x 5.9-7.3 6.5
10 1500 69

x x
8 1500 70

32.0323P0001 PV-KST4-EVO 2A/10X x 5.9-7.3 6.5
10 1500 69

x x
8 1500 70

32.0324P0001 PV-KBT4-EVO 2A/10II x 6.4-8.4 6.5
10 1500 69

x x
8 1500 70

32.0325P0001 PV-KST4-EVO 2A/10II x 6.4-8.4 6.5
10 1500 69

x x
8 1500 70
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MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

装配说明 MA298
www.staubli.com/re-downloads.html  中文  装配信息  MA298

进料带上的触头（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母电缆连接器

PV-KBT4-EVO 2A/...

PV-KST4-EVO 2A/...
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技术参数

连接器系统 Ø 4 mm

环境温度范围
-40°C ... +85°C (IEC)
-40°C ... +90°C (UL)

运输/存储温度范围 -30°C/+60°C
运输/存储相对湿度 < 70%
温度上限 115°C 
防护等级（已插合） IP65/IP68 (1 m, 1 h)

防护等级（未插合） IP2X
过电压类别 III
连接器接触电阻 < 0.2 mΩ
锁紧系统 嵌入式
等级 (IEC) II
连接系统 MULTILAM
连接类型 压接
警告 在负载下请勿断开
触头材质 铜、镀锡
绝缘材料 PA
阻燃等级 UL94-V0

耐氨性 
（TÜV Rheinland 认证，符合 2 PfG 1911/03.2011）

Q60139020-0001

TÜV-Rheinland 认证，符合 IEC 62852:2014 + 
Amd.1:2020

R 60127169

UL 认证部件，符合 UL 6703 标准  E343181
最高工作海拔高度 5000 m
温度等级符合 IEC TS 63126 2 级

拥有IEC、UL、JET和cTÜVus国际认证。完全适
用于DC 1500 V (IEC, JET)和DC 1500 V (UL)。
自 2004 年来，MULTILAM 专业技术的品质和
耐用性已经过数亿次考验。鉴于其出色的抗紫

外线和耐氨特性及具备高IP防护等级，该产品
适用于各类气候条件。连接器可现场安装或预
装；允许使用标准压线钳。与 MC4 系列连接器
兼容。
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说明：
如需获取更多关于螺帽的信息，请参考装配说
明 MA298。

订
货

号

型
号

插
座

插
头

电
缆

外
径

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

每
卷

盘
的

触
头

数

认
证

A   
(mm)

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0310P2000 PV-KBT4-EVO 2A/2.5I x 4.7-6.4 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0311P2000 PV-KST4-EVO 2A/2.5I x 4.7-6.4 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0312P2000 PV-KBT4-EVO 2A/2.5X x 5.9-7.3 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0313P2000 PV-KST4-EVO 2A/2.5X x 5.9-7.3 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0314P2000 PV-KBT4-EVO 2A/2.5II x 6.4-8.4 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0315P2000 PV-KST4-EVO 2A/2.5II x 6.4-8.4 4.0
2.5 1500 39

2000 x x
14 1500 30

32.0316P2000 PV-KBT4-EVO 2A/6I x 4.7-6.4 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0317P2000 PV-KST4-EVO 2A/6I x 4.7-6.4 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0318P2000 PV-KBT4-EVO 2A/6X x 5.9-7.3 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0319P2000 PV-KST4-EVO 2A/6X x 5.9-7.3 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

进料带上的触头（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母电缆连接器
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订
货

号

型
号

插
座

插
头

电
缆

外
径

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

每
卷

盘
的

触
头

数

认
证

A   
(mm)

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0320P2000 PV-KBT4-EVO 2A/6II x 6.4-8.4 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0321P2000 PV-KST4-EVO 2A/6II x 6.4-8.4 5.8

4 1500 45

2000 x x
6 1500 53

12 1500 35
10 1500 50

32.0322P1500 PV-KBT4-EVO 2A/10X x 5.9-7.3 6.5
10 1500 69

1500 x x
8 1500 70

32.0323P1500 PV-KST4-EVO 2A/10X x 5.9-7.3 6.5
10 1500 69

1500 x x
8 1500 70

32.0324P1500 PV-KBT4-EVO 2A/10II x 6.4-8.4 6.5
10 1500 69

1500 x x
8 1500 70

32.0325P1500 PV-KST4-EVO 2A/10II x 6.4-8.4 6.5
10 1500 69

1500 x x
8 1500 70



10 原版 MC4-Evo 2

保护帽见目录工具和配件，第 21 页
工具见目录工具和配件，第 4 – 16 页
www.staubli.com/re-downloads.html  中文  目录  工具及配件

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

装配说明 MA713
www.staubli.com/re-downloads.html  中文  装配信息  MA713

公、母面板插座分别为单独零件（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母面板插座

PV-ADS4-EVO 2A/...

PV-ADB4-EVO 2A/...
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技术参数

连接器系统 Ø 4 mm

环境温度范围
-40°C...+85°C (IEC)
-40°C...+90°C (UL)

温度上限 115°C
防护等级（已插合） IP65/IP68 (1 m, 1 h)
防护等级（未插合） IP2X
过电压类别 III
锁紧系统 嵌入式
连接系统 MULTILAM
连接类型 压接
触头材质 铜、镀锡
绝缘材料 PA
阻燃等级 UL94-V0

符合 IEC 62852:2014 + Amd.1:2020，并经 TÜV-
Rheinland 认证

R 60127171

UL 认证部件，符合 UL 6703 标准 E343181
最高工作海拔高度 5000 m
温度等级符合 IEC TS 63126 2 级

MC4-Evo 2 面板插座是逆变器或接线盒与
组串的接口 。通过螺纹直接安装或使用锁
紧螺母（交货时提供）直接安装在穿孔面板
中。D 型设计可防旋转。完全适用于1500 DC 
V(IEC)，1500 DC V (UL)。IP65/IP68 防护等级 

(1m/1h)确保最高的连接安全性。插接快速、
精确。与原版 MC4 系列连接器兼容。包含预
装平垫片。
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 0 0.05
+

Thickness Metal min. 1 mm to ≤ 4 mm 
Plastic min. 1 mm to ≤ 6 mm

12.3


0.1

x

x

w anti-twist functionality
(D-shaped thread)

w/o anti-twist functionality
(w/o D-shaped thread)
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说明：
在外壳（例如逆变器制造商）上使用面板插座
时，确认塑料外壳最小壁厚应在 1 mm 至 6 
mm 之间；金属外壳壁厚应在 1 mm 到 4 mm 
之间。如果壁厚欠缺或超出，安装人员必须对
最终应用的面板插座使用情况进行验证。

说明：
如需获取更多关于螺帽的信息，请参考装配说
明 MA713。

订
货

号

型
号

插
座

插
头

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

认
证

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0344P0001 PV-ADB4-EVO 2A/2.5 x 4.0
2.5 1500 32

x x
14 1500 30

32.0345P0001 PV-ADS4-EVO 2A/2.5 x 4.0
2.5 1500 32

x x
14 1500 30

32.0346P0001 PV-ADB4-EVO 2A/6 x 5.8

4 1500 42

x x
6 1500 47

12 1500 35
10 1500 50

32.0347P0001 PV-ADS4-EVO 2A/6 x 5.8

4 1500 42

x x
6 1500 47

12 1500 35
10 1500 50

32.0352P0001 PV-ADB4-EVO 2A/10 x 6.5
10 1500 62

x x
8 1500 70

32.0353P0001 PV-ADS4-EVO 2A/10 x 6.5
10 1500 62

x x
8 1500 70
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MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

装配说明 MA713
www.staubli.com/re-downloads.html  中文  装配信息  MA713

进料带上的触头（包括绝缘件）

MC4-Evo 2 公、母面板插座

PV-ADS4-EVO 2A/...

PV-ADB4-EVO 2A/...
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技术参数

连接器系统 Ø 4 mm

环境温度范围
-40°C...+85°C (IEC)
-40°C...+90°C (UL)

温度上限 115°C
防护等级（已插合） IP65/IP68 (1 m, 1 h)
防护等级（未插合） IP2X
过电压类别 III
锁紧系统 嵌入式
连接系统 MULTILAM
连接类型 压接
触头材质 铜、镀锡
绝缘材料 PA
阻燃等级 UL94-V0

符合 IEC 62852:2014 + Amd.1:2020，并经 TÜV-
Rheinland 认证

R 60127171

UL 认证部件，符合 UL 6703 标准 E343181
最高工作海拔高度 5000 m
温度等级符合 IEC TS 63126 2 级

MC4-Evo 2 面板插座是逆变器或接线盒与
组串的接口 。通过螺纹直接安装或使用锁
紧螺母（交货时提供）直接安装在穿孔面板
中。D 型设计可防旋转。完全适用于1500 DC 
V(IEC)，1500 DC V (UL)。IP65/IP68 防护等级 

(1m/1h)确保最高的连接安全性。插接快速、
精确。与原版 MC4 系列连接器兼容。包含预
装平垫片。
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 0 0.05
+

Thickness Metal min. 1 mm to ≤ 4 mm 
Plastic min. 1 mm to ≤ 6 mm

12.3


0.1

x

x

w anti-twist functionality
(D-shaped thread)

w/o anti-twist functionality
(w/o D-shaped thread)
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说明：
在外壳（例如逆变器制造商）上使用面板插座
时，确认塑料外壳最小壁厚应在 1 mm 至 6 
mm 之间；金属外壳壁厚应在 1 mm 到 4 mm 
之间。如果壁厚欠缺或超出，安装人员必须对
最终应用的面板插座使用情况进行验证。

说明：
如需获取更多关于螺帽的信息，请参考装配说
明 MA713。

订
货

号

型
号

插
座

插
头

压
接

开
口

宽
度

IE
C 

62
85

2

U
L 

67
03

每
卷

盘
的

触
头

数

认
证

b  
(mm) mm² DC V A AWG DC V A TÜ

V 
Rh

ei
nl

an
d

UR

32.0344P2000 PV-ADB4-EVO 2A/2.5 x 4.0
2.5 1500 32

2000 x x
14 1500 30

32.0345P2000 PV-ADS4-EVO 2A/2.5 x 4.0
2.5 1500 32

2000 x x
14 1500 30

32.0346P2000 PV-ADB4-EVO 2A/6 x 5.8

4 1500 42

2000 x x
6 1500 47

12 1500 35
10 1500 50

32.0347P2000 PV-ADS4-EVO 2A/6 x 5.8

4 1500 42

2000 x x
6 1500 47

12 1500 35
10 1500 50

32.0352P1500 PV-ADB4-EVO 2A/10 x 6.5
10 1500 62

1500 x x
8 1500 70

32.0353P1500 PV-ADS4-EVO 2A/10 x 6.5
10 1500 62

1500 x x
8 1500 70



www.staubli.com

史陶比尔集团
在全球的分布

Staubli是Stäubli International AG 的商标，在瑞士和其他国家均已注册。
我们保留不预先通知而修改产品规格的权利。© Stäubli 2023.
ec.marcom@staubli.com | 图片来源: Stäubli

史陶比尔公司 代表处 / 代理商

P
V

 S
ol

 M
C

4-
E

vo
 2

 
11

01
41

01
-c

n 
J 

12
.2

02
3


